
Industrial
Automation

Ripple.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≤10%
Differential Travel (Hysteresis) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-15% (5% typical)
Voltage Drop Across Conducting Sensor.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≤1.8 V
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . - Si...K08/K10(AP71, AN7) . ≤0.7 V
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . - Bi/Ni../S34 .  .  .  .  .  .  .  . ≤1.8 V
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . - Bi 2-Q8SE-AP/AN.. .  .  .  . ≤2.5 V
Trigger Current for Overload Protection .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≥220 mA on 200 mA Load Current
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≥170 mA on 150 mA Load Current
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≥120 mA on 100 mA Load Current
Off-State (Leakage) Current .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . <100 μA
No-Load Current .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . <10 mA (Uprox ≤15 mA)
Time Delay Before Availability .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≤8 ms
Power-On Effect .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Per IEC 947-5-2
Reverse Polarity Protection .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Incorporated
Wire-Break Protection .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Incorporated
Transient Protection.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Per EN 60947-5-2
Shock .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 g, 11 ms
Vibration .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55 Hz, 1 mm Amplitude in all 3 Planes
Repeatability .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≤2% of Rated Operating Distance
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bi 2-Q8SE-AP/AN.. ≤5% of Rated Operating Distance

Ripple.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≤10%
Differential Travel (Hysteresis) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-15% (5% typical)
Voltage Drop Across Conducting Sensor.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≤1.8 V at 200 mA
Trigger Current for Overload Protection .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≥220 mA on 200 mA Load Current
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≥170 mA on 150 mA Load Current
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≥120 mA on 100 mA Load Current
Off-State (Leakage) Current .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . <100 μA
No-Load Current .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . <10 mA (Uprox ≤15 mA)
Power-On Effect .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Per IEC 947-5-2
Reverse Polarity Protection .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Incorporated
Wire-Break Protection .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Incorporated
Transient Protection.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Per EN 60947-5-2
Shock .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 g, 11 ms
Vibration .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55 Hz, 1 mm Amplitude in all 3 Planes
Repeatability .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ≤2% of Rated Operating Distance

4-Wire DC

3-Wire DC






