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33
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3.76

17+PE
I C016 10I017 002 1 C016 10I017 003 1
H C016 10H017 002 1 C016 10H017 003 1

14+PE
I C016 10I012 002 1 C016 10I012 003 1
H C016 10H014 002 1 C016 10H014 003 1

8+PE
I C016 10I008 002 1 C016 10I008 003 1
H C016 10H008 002 1 C016 10H008 003 1

Polzahl
No. of contacts

Bauform
shape

Bestellnummer PG11
order number PG11

Bestellnummer PG13,5
order number PG13,5

Crimpkontakte bitte separat bestellen
crimp contacts to be order separatly

Technische Daten
technical data

Polzahl
No. of contacts 8+PE 14+PE 17+PE

Anschlußart
connection

Crimpen
crimp

Crimpen
crimp

Crimpen
crimp

Anschlußquerschnitt
wire gauge 0,14-2,5 mm² 11x 0,09-1,0 mm²

4x 0,14-2,5 mm² 0,09-1,0 mm²

Bemessungsspannung
rated voltage 400 V 100 V 100 V

Strombelastbarkeit
rated current 12 A

11 Kontakte 6 A /
4 Kontakte 16 A

11 contacts 6A / 4
contacts 16 A

6 A

Verschmutzungsgrad
pollution degree 3 3 3

Überspannungskategorie
overvoltage category III III III

Schutzart
(in gestecktem Zustand)
protection class
(when mated)

IP 65 IP 65 IP 65

Werkstoff Gehäuse
material housing PA PA PA

Werkstoff Kontaktträger
material insert PA PA PA

Werkstoff Dichtung
material gasket Neoprene Neoprene Neoprene

PG

Bauform I
shape I

Bauform H
shape H
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